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用于承受极端负载、速度、温度和污染环境的
RoundWay®直线滚柱轴承

获专利的RoundWay直线滚柱轴承采用
60 Case® LinearRace轴系，承载能力可达

传统直线滚珠轴承的20倍。RoundWay
具有高承载能力的独特优势，比方形导
轨的典型安装成本更低，且耐环境污染
性能更佳。

• 额定动态载荷高达70,000 lbf (310,800
N)1；

• 速度可达100 ft/s (31 m/s)；

• 能够承受极其恶劣的环境条件；

    °  极高的抗污染性能

    °  最大工作温度为500°F (260°C)

• 轴承高度可在+/- .030” (+/- .38 mm)1
范围内自由调节；

• 尺寸范围从½”到4”；

• 备件能够降低维护成本；

• 0.005的动态摩擦系数可实现节能、高
负载和高精度的直线运动。

了解更多 品特点>

THOMSON

时间：2017年5月25日下午

地点：广州进出口交易会展馆B区

议题：智能的直线运动部件，让客户变得更
为轻松

通过此次论坛峰会呈现THOMSON智能电动执
行器再AGV领域中的应用，欢迎现场莅临交
流。
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WhisperTrak® 行器

了解WhisperTrak 情 >

sales.china@thomsonlinear.com
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