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Mehr Reichweite mit der ersten kollaborativen 7. Achse

Die Thomson MovoTrak CTU Cobot Transfer Unit ist ein Plug&Play-System mit einem horizontalen Arbeitsbereich von bis
zu 10 Metern, das die Produktivitat verschiedener Roboterfunktionen steigert. Dank flexibler Anbauoptionen ist sie mit
den grokten markterhaltlichen Cobots kompatibel — auch mit dem URZ0 von Universal Robots.

Merkmale & Vorteile

¢ Mit der konfigurierbaren Kollisionserkennung kann die
Empfindlichkeit der 7. Achse den anwendungstechnischen
Anforderungen angepasst werden.

e Kollisions-/Sicherheitsstopps werden (ber digitale E/A bei
minimaler Prozessbelastung des UR-Controllers ausgeldst.

e Die ,Freedrive”-Funktion ermdglicht manuelles Verschieben, um
wahrend der Programmierung lineare Wegpunkte zu setzen.

e /weli Lineareinheiten gewahrleisten selbst bei ganz
ausgefahrenem Roboterarm maximale Momentbelastung und
Steifigkeit.

Anwendungsbereiche

¢ Maschinenwartung

e Materialhandhabung (Kommissionierung, Palettierung,
Verpackung)

e Grol¥flachiges Schweilien, Loten, Schleifen und Dosieren

Weitere Informationen
e Sehen Sie die MovoTrak CTU in Aktion
e Registrieren Sie sich fiir eine Live-Schulung/virtuelle Beratung

www.thomsonlinear.com



https://share.vidyard.com/watch/k4QoRrsf2Cw9TbzZJFYChT?
https://outlook.office365.com/owa/calendar/ThomsonCollaborative7thAxisLiveDemo@regalbeloit.onmicrosoft.com/bookings/s/-4TsuTLmNUyxtOXu1PaKnQ2

.y

Mechanische Baugruppe der 7. Achse

Motorseite Abgestiitzte Seite
Motor- und Getriebeeinheit MontagefiiBe mit Klemmen Abdeckband (2x)
Nullpunkt- Kollisions-
Endlagenschalter erkennungSIEiSten Schleppkette
LY L

Zwischen- Abdeckband- Knickarm-  Schlitten- Linear- Endlagen- Riemen-
wellen- spanner (4x) Rotober (sep. montierte einheiten  schalter spanner
abdeckung erhéltlich)  Grundplatte (2x)

Die Baugruppe umfasst die MovoTrak-Steuerungsbox und das URCap-Plugin zur Empfindlichkeitsjustierung

Bestellschliissel Hinweise
Position 1 2 3 4 5 ¢ \Wiederholgenauigkeit +25 ym/m Hub.
Beispiel CTUO7 B R 02000 | UR10 ¢ \Wasserabweisende Optionen verflgbar.
] ] Einzelheiten erhalten Sie von Thomson.
1. CTU-Typ und GréRe 4. Hublange
CTUO7 = MovoTrak-CTU, GroRe 07 xxxxx = Hub in Millimetern

(Lineareinheit Movopart M75)
5. Typ und GréRe des Roboters

2. Antriebsart URO3 = Universal Robot UR3e
B = Riemenantrieb links / rechts | URO5 = Universal Robot UR5e
UR10 = Universal Robot UR10e
3. Motor-Konfiguration UR16 = Universal Robot UR16e
L = Motor links UR20 = Universal Robot UR20

R = Motor rechts
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Irrttimer und technische Anderungen vorbehalten. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Pro-
duktanwenders, die Eignung dieses Produkts fiir einen bestimmten Einsatzzweck festzustellen.
Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. ©2023 Thomson Industries, Inc. A REGAL REXNORD BRAND



