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WB60

Un axe linéaire à entraînement intégré et au guidage simple – ce concept
convainc depuis des années à des milliers d’exemplaires dans les applications les
plus diverses avec la gamme WIESEL W0. THOMSON NEFF l’a maintenant encore
perfectionnée : avec sa technique robuste qui ne nécessite pour ainsi dire aucune
maintenance, la nouvelle WIESEL BASELine est en passe de devenir un classique. 

WIESEL BASELine
Un classique est redécouvert.
Les nouvelles unités linéaires mécaniques.

Transition facilitée
Avec le modèle spécial WBE40 / WBE60, le passage du modèle de type
W00/W02 à la nouvelle WIESEL BASELine est possible dès maintenant sans
aucun problème. Une nouvelle construction est superflue grâce à des dimensions
extérieures identiques et à un chariot adapté. (Fiche technique sur demande)

WB40

WBE40/60



Caractéristiques techniques
■ Vitesse de déplacement : maxi. 0,25 m/s
■ Répétabilité : ± 0,05 mm
■ Accélération : maxi. 5 m/s2

■ Vitesse de rotation : maxi. 3000 tr/mn
■ Elément d’entraînement : Vis à billes avec écrou simple à jeu réduit

ou vis trapézoïdale
Diamètre de vis : 12 mm
Pas : KGT 5 mm

TGT 8 mm
■ Course : 30 jusqu’à 1000 mm
■ Longueur du chariot : 128 mm
■ Moment d’inertie : Iy = 1,04 .105 mm4

Iz = 1,29 .105 mm4

■ Poids :
Base sans course : 1,07 kg
100 mm de course : 0,3 kg
Chariot : 0,45 kg

■ Livraison : avec 4 pcs. réglettes de fixation KAO incl.

Vitesse de rotation Pas P [mm]
[tr/mn] KGT 5 TGT 8

150 0,02 *

1500 0,35 *

3000 0,5 *

Vitesses critiques théoriques

Couples de rotation à vide [Nm]

Capacité de charges et 
couples dynamiques

* Valeurs en détermination

Longueur L

non soutenue

[mm]

L = Course + 200 ± 1

Course maxi. + 136 ± 1

Manchon de graissage

10 Profondeur

Vis à tête cyl. ISO4762–M5x20 8.8

10 Profondeur

[tr/mn]

Seuil limite de régime

Charges dynam. [N] 1)

Fx entraîn. KGT 1205 200

Fx entraîn. TGT 12x8 500

Fy 200

±Fz 250

Couples dynam. [Nm]

Mx 6

My 15

Mz 10

1) Charge totale maximale de l’unité linéaire

WIESEL BASELine WB40
avec transmission par vis à billes ou vis trapézoïdale et chemin de
glissement



Caractéristiques techniques
■ Vitesse de déplacement : maxi. 1 m/s
■ Répétabilité : ± 0,05 mm
■ Accélération : maxi. 5 m/s2

■ Vitesse de rotation : maxi. 3000 tr/mn
■ Elément d’entraînement : Vis à billes avec écrou simple à jeu réduit

ou vis trapézoïdale
Diamètre de vis : 20 mm
Pas : KGT 5, 20 mm

TGT 8 mm
■ Course : 40 jusqu’à 5200 mm
■ Longueur du chariot : 210 mm
■ Moment d’inertie : Iy = 6,1.105 mm4

Iz = 7,0 .105 mm4

■ Poids :
Base sans course : 3,63 kg
100 mm de course : 0,72 kg
Chariot : 1,17 kg

■ Livraison : avec 4 pcs. réglettes de fixation KAO incl.

Vitesse de rotation Pas P [mm]
[tr/mn] KGT 5 KGT 20 TGT 8

150 0,50 0,70 *

1500 1,00 1,35 *

3000 1,50 1,80 *

Couples de rotation à vide [Nm]

Charges dynam. [N]1)

Fx entraîn. KGT 2005 2500

Fx entraîn. KGT 2020 1500

Fx entraîn. TGT 2008 2500

Fy 500

±Fz 650

Couples dynam. [Nm]

Mx 30

My 70

Mz 50

Capacité de charges et 
couples dynamiques

* Valeurs en détermination

Vitesse de rotation [tr/mn]

Longueur L [mm]

Diagramme SA

1)Charge totale maximale de l’unité linéaire

10 Profondeur

Vis à tête cyl. ISO4762–M6x20 8.8

L = Course + 290 ± 1

Course maxi. + 220 ± 1

Manchon de graissage

10 Profondeur

WIESEL BASELine WB60
avec transmission par vis à billes ou vis trapézoïdale et chemin de
glissement



Une technique éprouvée qui convainc tout simplement.

Bande d’étanchéité 
La Bande d’étanchéité
éprouvée protège
l’entraînement contre les
impuretés et la poussière de
manière fiable et garantit
ainsi une utilisation fiable. 

Système de guidage
Avec le rail de guidage qui ne
nécessite pratiquement
aucune maintenance,
WIESEL BASELine propose
un système de guidage
robuste et fiable, que
l’utilisateur peut également
remplacer lui-même sans
problème.

Support d’arbre
Les supports d’arbre intégrés
offrent également une
grande dynamique ainsi
qu’une marche sûre et sans
à-coups lors de grandes
courses.

Système d’entraînement
Le cœur de WIESEL BASELine est au
choix une transmission par vis à billes
de précision à écrou simple à jeu
réduit ou une transmission filetée 
trapézoïdale fabriquée 
par nos soins.

Lubrification
La maintenance est très simple :
la lubrification de la transmis-
sion par vis à billes est assurée
confortablement via un raccord
fileté de graissage situé sur le
chariot. La transmission filetée
trapézoïdale ainsi que les paliers
fixes et libres ne nécessitent
aucune maintenance.

Section transversale
WB60
La fixation du profilé en aluminium
résistant à la torsion est effectuée avec
des barres de fixation directement 
sur le bâti de la machine. Ceci 
permet une orientation aisée et
garantit la transmission 
directe de la force. Le chariot 
plat permet des variantes 
de fixation multiples.
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