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WB60

Un asse lineare con guida e trasmissione integrate semplice da utilizzare.
Questo concetto si afferma da anni con la serie WIESEL W0, utilizzata in migliaia
di applicazioni diverse. THOMSON NEFF ora ne presenta una nuova evoluzione:
la nuova WIESEL BASELine, grazie alla sua tecnologia molto robusta, alla poca
manutenzione e al prezzo veramente attraente, è sulla strada giusta per
diventare un „classico“ del settore. 

WIESEL BASELine
La riscoperta di un „Classico“
I nuovi moduli lineari meccanici.

Sostituzione facile
Con la serie speciale WBE40 / WBE60 la sostituzione dei modelli W00/ W02 è
facile ed immediata. Non è necessaria una nuova costruzione. Le dimensioni
esterne sono equivalenti. (Specifiche tecniche disponibili su richiesta)

WB40

WBE40/60



Dati tecnici
■ Velocità di avanzamento: max. 0,25 m/s
■ Precisione di ripetibilità: ± 0,05 mm
■ Accelerazione: max. 5 m/s2

■ Numero di giri: max. 3000 1/min
■ Elemento di azionamento: Vite a ricircolo di sfere con chiocciola

singola a gioco ridotto o vite trapezoidale
Diametro: 12 mm
Passo: KGT 5 mm

TGT 8 mm
■ Lunghezza corsa: 30 fino a 1000 mm
■ Lunghezza slitta: 128 mm
■ Momento d’inerzia: Iy = 1,04 .105 mm4

Iz = 1,29 .105 mm4

■ Pesi:
Base (corsa zero): 1,07 kg
Ogni 100 mm di corsa: 0,3 kg
Slitta: 0,45 kg

■ Fornitura: comprensiva di 4 staffe di fissaggio KAO

Numero di giri Passo P [mm]
[1/min] KGT 5 TGT 8

150 0,02 *

1500 0,35 *

3000 0,5 *

Numero di giri critico teorico

Coppia in funzionamento a vuoto [Nm]

Carichi e momenti di carico
dinamici

* Valori in determinazione

lunghezza 

fra supporti

[mm]

L = Corsa + 200 ± 1

Corsa max. + 136 ± 1

nipplo di lubrificazione

10 di profondità

Vite cilindrica ISO4762–M5x20 8.8

10 di profondità

[1/min]

limite numero di giri

Forze dinamiche [N] 1)

Fx azionam. KGT 1205 200

Fx azionam. TGT 12x8 500

Fy 200

±Fz 250

Momento di carico dinamico [Nm]

Mx 6

My 15

Mz 10

1) Caricho totale massimo della systema modulo lineare

WIESEL BASELine WB40
con azionamento a vite a ricircolo di sfere o vite trapezoidale e
guida a scorrimento. 



Dati tecnici
■ Velocità di avanzamento: max. 1 m/s
■ Precisione di ripetibilità: ± 0,05 mm
■ Accelerazione: max. 5 m/s2

■ Numero di giri: max. 3000 1/min
■ Elemento di azionamento: Vite a ricircolo di sfere con chiocciola

singola a gioco ridotto o vite trapezoidale
Diametro: 20 mm
Passo: KGT 5, 20 mm

TGT 8 mm
■ Lunghezza corsa: 40 fino a 5200 mm
■ Lunghezza slitta: 210 mm
■ Momento d’inerzia: Iy = 6,1.105 mm4

Iz = 7,0 .105 mm4

■ Pesi:
Base (corsa zero): 3,63 kg
Ogni 100 mm de corsa: 0,72 kg
Slitta: 1,17 kg

■ Fornitura: comprensiva di 4 staffe di fissaggio KAO

Numero di giri Passo P [mm]
[1/min] KGT 5 KGT 20 TGT 8

150 0,50 0,70 *

1500 1,00 1,35 *

3000 1,50 1,80 *

Coppia in funzionamento a vuoto [Nm]

Forze dinamiche [N]1)

Fx azionam. KGT 2005 2500

Fx azionam. KGT 2020 1500

Fx azionam. TGT 20x8 2500

Fy 500

±Fz 650

Momento di carico dinamico [Nm]

Mx 30

My 70

Mz 50

Carichi e momenti di carico
dinamici

* Valori in determinazione

numero di giri [min-1]

lunghezza L [mm]

Diagramma SA

1) Caricho totale massimo della systema modulo lineare

10 di profondità

Vite cilindrica ISO4762–M6x20 8.8

L = Corsa + 290 ± 1

Corsa max. + 220 ± 1

nipplo di lubrificazione

10 di profondità

WIESEL BASELine WB60
con azionamento a vite a ricircolo di sfere o vite trapezoidale e
guida a scorrimento. 



Tecnologia affermata e convincente.

Bandella di
protezione
La bandella di protezione
collaudata protegge
efficacemente il funziona-
mento dallo sporco e dalla
polvere e garantisce un
impiego affidabile.

Sistema di guida
Con binari di scorrimento che
necessitano di pochissima
manutenzione, WIESEL
BASELine offre un sistema di
guida robusto e affidabile che
può anche essere sostituito
dall’utente senza problemi.

Supporto vite
I supporti vite integrati
garantiscono altissima
dinamicità anche con corse a
velocità elevate, nonché uno
scorrimento sicuro e
silenzioso.

Sistema di azionamento
L’elemento fondamentale di WIESEL
BASELine è, in base alle varie
esigenze, un azionamento a vite con
ricircolo a sfere di grandissima precis-
ione con chiocciola singola a gioco
ridotto o un azionamento 
a vite trapezoidale di 
propria produzione.

Lubrificazione
La manutenzione è molto
semplice: la lubrificazione dell’
azionamento a vite con ricirco-
lo di sfere avviene in modo
confortevole mediante un
nipplo di lubrificazione presen-
te sul carro. L’azionamento a
vite trapezoidale e i cuscinetti
non necessitano di molta
manutenzione. 

Profilo WB60
Il fissaggio del profilo di alluminio che
non presenta sporgenze avviene
direttamente sul telaio della macchina
mediante barre di fissaggio. Ciò
consente un semplice allineamento 
e garantisce la diretta trasmissione
della forza. Il carro piatto 
consente varie alternative 
di fissaggio.
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